Manual de Instrucciones StarTechcom

Distribuidor de Video de 2/4/8 Puertos VGA
- Para Montaje en la Pared

STI22WGB/STI2AWGB/STI28WGB
STI22WEU/STI2AWEU/STI28WEU

Contenidos del Paquete Conexion en Cascada

¢ 1 x Distribuidor de Video VGA 1.Para conectar multiples Distribuidores de Video en cascada,
utilice un cable macho/hembra VGA DE-15 y conecte cualquier
conector Video Out del distribuidor primario al conector Video
In del Distribuidor de Video secundario.

Hard-to-find made easy

¢ 1 x Fuente de Alimentacién
¢ 1 x Manual de Instrucciones

2.Puede conectarse un Distribuidor de Video a cada conector

Requerlmlemﬂs del SIStha Video Out del Distribuidor de Video primario.

« Fuente de video VGA 3.Son soport_ac}_os hasta trgs, (3) niveles de cc_)ne_xié_n en casgada,
. N L lo cual posibilita la conexion de un tercer Distribuidor de Video

* Dispositivo de visualizacion VGA al Distribuidor de Video secundario, permitiendo conectar

e Conexién disponible a la red eléctrica hasta 8 (ST122WEU), 64 (ST124WEU), o 512 (ST128W)

Distribuidores de Video a una unica fuente.

InstaIaCién : ~ ] VGA video source

1.Con la fuente de video y los dispositivos de visualizacion
(Monitores, Proyectores, etc.) desconectados, conecte el
extremo hembra de un cable VGA macho/hembra DE-15 al
conector Video In del Distribuidor d Video, y el extremo macho
restante a la salida VGA del dispositivo original.

2.Utilizando cables VGA macho/macho de alta calidad, conecte
cada dispositivo de visualizacion a los conectores Video Output
del Distribuidor.

3.Conecte el Distribuidor de Video a la red eléctrica con la fuente
de alimentacion provista.

Power Adapter

Power Adapter

4.Encienda los dispositivos de visualizacién conectados, y a
continuacion la fuente de video.

Vista Superior

Power LED

VGA connector
(input)

Vista Posterior

VGA connector
(output)

DC Power connector

* Modelos exhibidos: ST124WEU/ST124WGB
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Hard-to-find made easy

Especificaciones

ST122WEU ST124WEU ST128WEU
ST122WGB ST124WGB ST128WGB
Senal de Video VGA (RGBHV)
2 x DE-15 VGA hembra | 4 x DE-15 VGA hembra | 8 x DE-15 VGA hembra
Conectores 1 x DE-15 VGA macho | 1 x DE-15 VGA macho | 1 x DE-15 VGA macho
1 x Adaptador DC/AC 1 x Adaptador DC/AC 1 x Adaptador DC/AC
LEDs 1 x Encendido
Resolum’or_l de Video 1600x1200
Maxima
Distancia Maxima 65m/200pies
Ancho de Banda de Video 250MHz | 200MHz
Soporte de DDC Si (Unicamente el Puerto 1)
Fuente de Alimentacion 9VDC, 300mA
Temperatura de 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Funcionamiento
L O ELE O -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Almacenamiento
Humedad 0 ~ 80% RH
Dimensiones (LxAnxAl) 1145.0mm x 875mm x 333.0mm 1559.0mm x 979.0mm
X 330.0mm
Peso 1409 150g 220g

Revisién del manual: 03/07/2011

., . Para la informacién mas reciente, por favor visite www.startech.com.
Declaracion de conformidad con la FCC

Este equipo ha sido testeado en conformidad con las limitaciones de un dispositivo digital clase B, de acuerdo con la parte 15 de la normativa de la FCC. Estos limites fueron disefiados para
proveer una proteccion razonable contra interferencias perjudiciales en una instalacion doméstica. Este equipo genera, usa y puede irradiar energia proveniente de frecuencias de radio, y de no
ser instalado y utilizado de acuerdo a éstas instrucciones, puede causar interferencias dafinas en comunicaciones radiales. No obstante, no puede garantizarse que no ocurra interferencia en
ninguna instalacién en particular. Si este equipo causara interferencias nocivas a la recepcion de sefiales de radio o television, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo,
sugerimos al usuario que intente rectificar la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

* Reoriente o re posicione la antena receptora.

* Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.

* Conecte el equipo a un tomacorriente que se encuentre en un circuito diferente de aquel al que estuviese conectado el receptor.
* Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio y TV.

Uso de Marcas, Marcas Registradas, y otros Nombres y Simbolos Protegidos

Este manual puede hacer referencia a marcas, marcas registradas, y otros nombres y/o simbolos protegidos por companias pertenecientes a terceras partes no relacionadas con StarTech.
com de manera alguna. Alli donde ocurriesen, estas referencias deben tomarse unicamente a modo ilustrativo, las mismas no representan la aprobacién de un producto o servicio por parte de
StarTech.com. Asimismo, no supone la aprobacion de companias de terceros de el/los producto/s a los cuales este manual se aplica. No obstante, cualquier reconocimiento directo encontrado
en la totalidad del cuerpo de este documento, StarTech.com por la presente reconoce que toda marca, marca registrada, marca de servicios, y otros nombres y/o simbolos contenidos en este
manual y documentos relacionados son propiedad de su respectivo titular.

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida de StarTech.com es una parte integral de nuestro compromiso de proveer soluciones lideres en la industria. Si alguna vez necesitase ayuda con nuestro producto,
visite www.startech.com/support y acceda a nuestra exhaustiva seleccion de herramientas online, documentacién y descargas.

Informacion sobre la Garantia
Este producto esta respaldado por un afio de garantia.

Adicionalmente, StarTech.com garantiza sus productos contra defectos en las partes genuinas y mano de obra durante el periodo establecido, que se inicia a partir del dia de la compra. Du-
rante este periodo, los productos pueden ser entregados para su reparacién o reemplazo, a nuestra discrecion, por otro producto equivalente. La garantia cubre Unicamente partes genuinas y
costo de la mano de obra.

StarTech.com no garantiza sus productos contra defectos o dafios imputables a mal uso, abuso, alteracion, desgaste natural o quiebre.
Limitacién de la Responsabilidad

En ningun caso sera responsabilidad de StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus oficiales, directores, empleados o agentes) cualquier dafio (ya sea directo o indirecto, especial,
punitivo, incidental, significativo u otros), pérdida de ganancias, pérdida de empresa, o cualquier pérdida pecuniaria, surgida de o relacionada con el uso del producto, que exceda el precio real
abonado por el producto. Algunos Estados no admiten la exclusion o limitacién de indemnizacién por dafios y perjuicios incidentales o significativos. Si tales leyes fueran aplicables, las limitacio-
nes o exclusiones contenidas en esta declaracion podrian no aplicarse a usted.



