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Declaracion de Cumplimiento de la Comision Federal de Comunicaciones (FCC)

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los limites exigidos para
un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos limites estan
disefados para aportar una proteccion razonable contra interferencias nocivas durante el
funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir
energia de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede
ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay
garantia de que no se produzca interferencia en alguna instalacion en particular. En caso de
que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepcion de radio o television,
lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente
corregir la interferencia siguiendo una o mas de las siguientes medidas:

« Modifique la orientacién o la ubicacién de la antena receptora.
« Aumente la distancia de separacién entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que esta conectado el
receptor

« Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Simbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros
nombres y/o simbolos protegidos pertenecientes a terceros que no estan relacionadas en
modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y
no implica que StarTech.com respalde ninguin producto/servicio, ni que el tercero en cuestion
respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier
referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica
que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros
nombres y/o simbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad
de sus respectivos propietarios.
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Introduccién

Las Tarjetas Controladoras PCl Express SATA o eSATA de 2 Puertos de 6 Gbps (SATA 3.0)
de StarTech.com ofrecen una solucion de conectividad simple entre un ordenador
host y dispositivos SATA 3.0 para conectar eficaz y econdmicamente dispositivos de
almacenamiento de alta velocidad como por ejemplo Discos Duros de Alta Capacidad
y Unidades de Estado Sélido (SSD); facilitando a su vez la realizacion de copias de
seguridad y archivos. Estas tarjetas cuentan con soporte completo para discos duros
SATA 3.0 y poseen velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps. Ofrecen
también un disefio de chip nativo Unico para PCl Express que proporciona mayor
compatibilidad, fiabilidad y rendimiento a los sistemas de almacenamiento externo
SATA de 600 MB/s. Estas tarjetas controladoras son retrocompatibles con dispositivos
SATA 2.0, lo cual brinda la posibilidad de utilizar dispositivos de almacenamiento

mas antiguos. Admiten configuracion de modos RAID 0y 1y ofrecen la funcién
Multiplicador de Puertos (MultiPort) con conmutacién basada en comandos y en FIS
para conectar multiples discos duros externos a un ordenador host a través de una
Unica conexion SATA.

Contenido de la Caja
« 1xTarjeta Controladora PCl Express SATA de 2 Puertos de 6 Gbps
o
1 x Tarjeta Controladora PCl Express eSATA de 2 Puertos de 6 Gbps
« 1x Soporte de perfil bajo
« 1xCD con controladores (drivers)
« 1 xManual de Instrucciones

Requisitos del Sistema
« Un ordenador compatible con PCle y una ranura de expansion disponible
« Microsoft® Windows® XP/Server 2003/Vista/Server 2008 R2/7 (32/64-bit), o Linux®
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Vista de la Tarjeta Controladora PEXSAT32

LED Header
connector

SATA Connector

Vista de la Tarjeta Controladora PEXESAT32

LED Header
connector

eSATA connector
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Instalacion

jADVERTENCIA! Las tarjetas PCl Express, como todo equipo de computo,
pueden dafarse severamente con la electricidad estética. Asegurese de que estd
pisando tierra apropiadamente, antes de abrir el gabinete de su computadora
o tocar su tarjeta PCl Express. StarTech.com recomienda que utilice una correa
anti-estatica cuando instale cualquier componente de cémputo. Si una correa
anti-estatica no estd disponible, descargue su cuerpo de cualquier electricidad
estatica acumulada, tocando una superficie metélica grande, colocada sobre
tierra (tal como el gabinete de la computadora), durante varios segundos.
También tenga cuidado de sostener la tarjeta PCl Express por sus bordes y no
los conectores de oro.

Instalacion del Hardware

1. Apague el ordenador y todos los periféricos conectados a él (p. ej., impresoras,
discos duros externos, etc.). Desconecte el cable de alimentacién del panel posterior
del gabinete de su ordenador y luego todos los dispositivos periféricos conectados
aél

2. Retire la tapa del gabinete de su ordenador. Refiérase a la documentacién incluida
con su ordenador para mayores detalles.

3. Localice una ranura PCl disponible y retire el protector metalico del panel posterior
del gabinete (refiérase a la documentacién incluida con su ordenador para mayores
detalles). Tenga en cuenta que esta tarjeta funciona en ranuras PCl Express de
ranuras adicionales (es decir, ranuras de x4, x8 o x16).

OPCIONAL: En caso de instalar la tarjeta en un sistema de perfil bajo, retire el soporte
de perfil alto sujeto a la misma y reemplacelo por el soporte de perfil bajo incluido con
este producto.

4. Inserte la tarjeta en la ranura PCl disponible y ajuste el soporte a la parte posterior
del gabinete.

OPCIONAL: En caso de conectar indicadores LED externos a la tarjeta, conecte el
cabezal de 2x4 pines de la tarjeta a los LEDS.

5. Coloque nuevamente la tapa del gabinete.

6. Conecte el cable de alimentacién al puerto correspondiente y vuelva a conectar
todos los dispositivos periféricos desconectados en el Paso 1.

Instalacion del Software
Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008 R2
1. Una vez instalada la tarjeta en el ordenador, encienda el sistema.

2. Una vez que Windows haya iniciado, el Asistente para hardware nuevo encontrado
deberia iniciarse. Inserte el CD con controladores en la unidad de CD/DVD-ROM
cuando éste se lo solicite.
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3. Windows deberia comenzar a buscar automaticamente los controladores
adecuados en el CD. Esto puede demorar varios minutos

4. Una vez que Windows haya localizado los controladores y los instale, la tarjeta
deberia estar lista para utilizarse.

Windows 7

Windows 7 no requiere de la instalacion de controladores, ya que la tarjeta
controladora es compatible de forma nativa y los controladores se encuentran ya
instalados

Verificacion de la Instalacion
Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008 R2/7

En el escritorio principal, haga clic en “Mi PC” (“Equipo” en Vista o posterior), y
seleccione “Administrar”. En la ventana Administracion de equipos, seleccione
Administrador de dispositivos del panel izquierdo.

File Action View Help

‘ || & Computer Management (Local|[ = 8 STARTECHCOM-PC
Explore 4 (j} System Tools (548 Computer

Search... » (B Task Scheduler i Disk drives

{2 Event Viewer Display adapters
Manage &) Shared Folders

DVD/CD-ROM drives
& Local Users and Groups|| 1 Human Interface Devices

Map Metwork Drive... » @ Religbility and Performe| i1 IDE ATA/ATAPI controllers
Disconnect Metwork Drive. .. ﬁ DeviceManager % <> Keyboards

4 5 storsge 1 Pl Miceand other pointing devices

h {29 Disk Management B8 Monitors
Create Shortout 5. Services and Applications (55 Nebwork adapters
Delete @77 Ports (COM & LPT)

@0} Processors

Rename g S and game controllers
& i <3 Storage controllers
Properties E Tystem devices

1§ Universal Serial Bus controllers

En la categoria “Controladores SCSI y RAID” (“Controladores de Almacenamiento” en
Vista o posterior), deberia poder ver un dispositivo “Marvell 91xx". Haga clic con el
botén derecho en el dispositivo y seleccione “Propiedades” para asegurarse de que
esté instalado y funcionando correctamente.

En Windows 7, como utiliza controladores nativos, la tarjeta aparecera bajo la categoria
“Controlador IDE ATA / ATAPI” como un dispositivo “estdndar AHCI".
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Modo de Uso
Configuracion (en) RAID

Para realizar una configuracion RAID utilizando los discos duros conectados a la tarjeta
controladora SATA, es preciso acceder al menu de configuracion de la BIOS. Para
acceder a este menu de configuracion, el estado de la tarjeta controladora aparecera
en la pantalla durante el POST (secuencia de arranque del ordenador). Cuando se le
solicite, pulse [CTRL] + [m] para ingresar al menu de configuracion. En el menu de
configuracién, los discos duros detectados podréan ser configurados en cualquiera de
los modos RAID admitidos siguiendo las instrucciones en pantalla.

Marvell 88SE91xx Adapter - BIDS Uersion 1.0.8.1013.
PCle x1 2.5Chps

Mode : CPU AHCI

Uirtual Disk

[Sizel
SATA ST32BBB641AS 1.83TB
SATA ST32BBB641AS 1.83TB

Press <Ctrl>+<M> to enter BIDS Setup or <Space> to continue

arve || B10S Setup (c) 2089 Marvell Techmology Group Ltd

Topo logy Information

Uendor 1D
[ virtual Disks Device 1D
Free Physical Disks Revision 1D
[ PV 01 ST32000641A5 BI0S Uersion
PD 8 ST32008641AS Firnuare Uersion
PCle Speed rate
Configure SATA as

e lp

Marve |l RAID own chip cowntroller
ENTER ration F1B: Exit/Save ESC: Returw
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Especificaciones

PCl Express rev 2.0*
(x1 conector)

Interfaz

SATA rev 3.0
Factor de Forma Perfil Completo o Bajo
Identificacién del Chipset Marvell 9128
Conectores 2 x eSATA de 7 pines (PEXESAT32)

2 x SATA de 7 pines (PEXSAT32)

Tasa maxima de transferencia de datos SATA: 6 Gbps
Soporte de RAID 0, 1, JBOD (Unico)
Temperatura de Funcionamiento 5°C ~50°C (41°F ~ 122°F)
Temperatura de Almacenamiento -25°C ~ 70°C (-13°F ~ 158°F)
Humedad 15 ~90% RH
Compatible con Sistemas Operativos SZ\::/Z?CE\(A)ISQ( :é/ssr(\gezr/égog/t)\/ 'let:l/JX
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Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de
StarTech.com de aportar soluciones lideres en la industria. Si llegara a necesitar ayuda
técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podra acceder a
nuestra amplia gama de herramientas, documentacion, y descargas en linea.

Visite es.startech.com/descargas para obtener las Ultimas versiones de software y
controladores.

Informacion Acerca de la Garantia

Este producto estd respaldado por una garantia de Por Vida.

Ademas, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningun defecto de
materiales ni de fabricacion por el periodo indicado a partir de la fecha de compra.
Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparacién o
reemplazo por otro igual seguin nuestro criterio. La garantia cubre el costo de repuestos
y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los
defectos o dafos ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste
normal de sus productos.

Limitacion de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd.y StarTech.com USALLP (o sus funcionarios,
directivos, empleados o agentes) serdn responsables de ningun dafo (ya sea directo
o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro
cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de
otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el
mismo. Algunos estados no permiten la exclusién o limitacién de dafos incidentales
o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no
son aplicables.
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Que lo dificil de encontrar sea facil. Para StarTech.com, esto no es sélo un eslogan. Es una promesa.

StarTech.com es la mejor fuente para obtener cualquier tipo de pieza de conectividad. En
StarTech.com encontrara desde productos discontinuados a productos con la tltima tecnologia, asi
como todo lo necesario para trazar el puente entre lo viejo y lo nuevo. Sin importar cual sea la pieza
que necesite, lo ayudaremos a encontrar la solucién para su problema de conectividad.

En StarTech.com, la busqueda de piezas es facil y la entrega rapida alli donde se las necesite. Sélo
comuniquese con uno de nuestros asesores técnicos o visite nuestro sitio web. En un abrir y cerrar
de ojos sera conectado a los productos que necesita.

Visite es.startech.com para obtener informacion detallada acerca de todos los productos de
StarTech.com, y acceder a herramientas interactivas exclusivas que le ayudaran a ahorrar tiempo.

StarTech.com es un fabricante de piezas de conectividad y tecnologia con Registro ISO 9001, ofreciendo
sus servicios a mercados de todo el mundo desde 1985 a través de oficinas en los Estados Unidos,
Canadd, el Reino Unido y Taiwdn.



